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tde - Secure Patchkabel mit Verriegelungsfunktion
Rechenzentren und Netzwerke im Allgemeinen sind komplexe und

hochsensible Systeme. Gerade auch die Patchpanel sind mit größter Sorgfalt

zu behandeln, denn es wäre fatal, wenn zufällig oder aufgrund manipulativer

Absicht ein Stecker gezogen würde und damit im Extremfall die gesamte

Datenübertragung zum Stillstand käme. Um dieses Risiko auszuschließen,

bieten wir ab sofort Secure Patchkabel als Ergänzung zu unserem patentierten

modularen tML®-Verkabelungs-System an. Secure Patchkabel schützen die

empfindlichen Netzwerke zuverlässig vor unberechtigten oder versehentlichen

Veränderungen.

Die Funktionsweise des SLC-Steckers ist einfach: Steckt man den Stecker in

eine Standard-LC-Kupplung, rastet dieser dort fest ein und ist sicher verriegelt.

Entfernen kann man den Stecker nur mit einem speziellen Entriegelungstool,

so besteht keine Gefahr, dass unberechtigt Stecker entriegelt werden. Acht

unterschiedliche Schlüssel Kodierungen sind standardmäßig verfügbar.
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Technische Daten

Kabel Rundkabel 3mm Durchmesser, Bündeladerkonstruktion, FRNC

Stecker Secure LC Duplex

Tests Einfügedämpfungs- u. Rückflussdämpfungsmessung, Interferometermessung und visuelle Endkontrolle

Kabelfarbe Gelb

Farbkodierung des Steckers yy = WS (weiß), GR (grau), GN (grün), BL (blau), GE (gelb), RT (rot), OR (orange), SW (schwarz)

Länge xxx in m

LWL Steckverbinder

Stecker Typ Secure LC PC Duplex

Gehäuse Kunststoff

Ferrule Keramik

Hersteller tde

Optische Performance

Faser Typ Wellenlänge Einfügedämpfung typ. Einfügedämpfung max. Rückflussdämpfung
min.

9/125µ LC 1550 nm ≤ 0.20 dB 0.45 dB 45 dB

LWL Kabel

Flammwidrigkeit IEC 60332-3

IEC 60754

IEC 61034-1

IEC 61034-2

Kabelaufbau

Typ DVH02E09

Festader 2x 900µ gebufferte Fasern (frei beweglich)

Fasertyp Corning G652.D / G657.A1

Zugentlastung Aramid Garn (frei beweglich)

Außenmantel LSZH (Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, Flammwidrig)

Mantelfarbe Gelb, RAL 1021

Standardaufdruck "t d e – DVH02E09 Ultra LSZH" und fortlaufende Meter-Markierung + Chargennummer

Physikalische Eigenschaften

Außendurchmesser Kabel 2.9 ± 0.1 mm

Gewicht 15 kg/km

Zugfestigkeit, kurzzeitig 500 N

tde® L-SLC/SLC09DRxxx-yy Vers. 21.04.2020 © tde GmbH, alle Rechte vorbehalten, Irrtümer vorbehalten. Seite 2 / 4



net. work. solution. made in Germany

ISO 9001
TL 9000

ISO 14001

tde - Secure Patchkabel LC/LC 9/125µ Duplex Rundkabel FRNC OS2, Länge: xxx in m

Zugfestigkeit, dauernd 300 N

Biegeradius 30 mm (10D)

Temperaturbereich
(Betrieb)

-5°C bis +60°C

LWL Faser

Typ Corning Ultra SMF-28® 09/125µ OS2 Singlemode Faser

Maximale Dämpfung Bei 1310 nm max. 0.32 dB/km
Bei 1383 nm max. 0.32 dB/km
Bei 1490 nm max. 0.21 dB/km
Bei 1550 nm max. 0.18 dB/km
Bei 1625 nm max. 0.20 dB/km

Dämpfung gegen Wellenlänge Bereich: 1285 - 1330 mm; Ref. λ: 1310 nm; Max.   Differenz: 0.03 dB/km
Bereich: 1525 - 1575 mm; Ref. λ: 1550 nm; Max.   Differenz: 0.02 dB/km

Makrobiege Verlust Mandrell Radius: 10mm; Anzahl der Umdrehungen: 1; Wellenlänge: 1550 nm;
Induzierte Dämpfung: ≤ 0.50 dB
Mandrell Radius: 10mm; Anzahl der Umdrehungen: 1; Wellenlänge: 1625 nm;
Induzierte Dämpfung: ≤ 1.5 dB
Mandrell Radius: 15mm; Anzahl der Umdrehungen: 10; Wellenlänge: 1550 nm;
Induzierte Dämpfung: ≤ 0.05 dB
Mandrell Radius: 15mm; Anzahl der Umdrehungen: 10; Wellenlänge: 1625 nm;
Induzierte Dämpfung: ≤ 0.30dB
Mandrell Radius: 25mm; Anzahl der Umdrehungen: 100; Wellenlänge: 1310, 1550, 1625 nm;
Induzierte Dämpfung: ≤ 0.01dB

Unterbrechungspunkt Wellenlänge: 1310 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB
Wellenlänge: 1550 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB

Kabel Cutoff Wellenlänge (λccf) λccf ≤ 1260 nm

Modenfelddurchmesser Bei 1310 nm = 9.2 ± 0.4 µm
Bei 1550 nm = 10.4 ± 0.5 µm

Dispersion Bei 1550 nm = ≤ 18.0 [ps/(nm*km)]
Bei 1625 nm = ≤ 22.0 [ps/(nm*km)]

Dispersions Null-Wellenlänge (λ0): 1304 nm ≤λ0≤ 1324 nm
Dispersions Null-Neigung (S0): ≤ 0.092 ps/(nm² *km)

Polarisationsmodendispersion
(PMD)

PMD Verbindungsbemessungswert = ≤ 0.04 ps/√km
Maximal einzelne Faser = ≤ 0.1 ps/√km

Maßangaben

Faser Ring ≥ 4.0 m Krümmungsradius

Manteldurchmesser 125.0 ± 0.7 µm

Kern-Mantel Toleranz ≤ 0.5 µm

Mantel Unrundheit ≤ 0.7%

Beschichtungsdurchmesser 242 ± 5 µm

Mantel- Beschichtungstoleranz < 12 µm

Temperatur

Umwelt-Test Prüfbedingung Induzierte Dämpfung 1310 nm, 1550 nm &
1625 nm

Temperaturabhängigkeit -60°C bis +85°C ≤ 0.05
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Umdrehungen bei Luftfeuchtigkeit -10°C bis +85°C bis zu 98% RH ≤ 0.05

Eintauchen in Wasser 23°C ± 2°C ≤ 0.05

Wärmealterung 85°C ± 2°C ≤ 0.05

Betriebstemperaturbereich -60°C bis +85°C

Mechanische Spezifikationen

Abnahmeprüfung Die gesamte Faserlänge ist einer Zugspannung ausgesetzt ≥ 100 kpsi (0.7 GPa).

Länge Faserlängen bis zu 63.0 km/Spule verfügbar.

Performance Charakterisierungen

Kerndurchmesser 8.2 µm

Numerische Apertur 0.14

Effektiver Gruppen-Brechungsindex 1310 nm: 1.4676
1550 nm: 1.4682

Dauerfestigkeit Parameter (nd) 20

Abmantelungskraft Trocken: 0.6 lbs (3N)
Nass: 14 Tage Raumtemperatur: 0.6 lbs (3N)

Rayleigh Rückstreukoeffizient (für
1 ns Impulsbreite)

1310 nm: -77 dB
1550 nm: -82 dB

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr. Beschreibung

L-SLC-BLIND-yy tde - Secure LC Blind Stecker zur Verriegelung von Ports (yy-Farbkodierung)

L-SLC/SLC09DRxxx-yy tde - Secure Patchkabel LC/LC 9/125µ Duplex Rundkabel FRNC OS2, Länge: xxx in m

L-SLC/SLC50D3Rxxx-yy tde - Secure Patchkabel LC/LC 50/125µ Duplex Rundkabel FRNC OM3, Länge: xxx in m

L-SLC-TOOL-yy tde - Secure LC Entriegelungs Werkzeug (yy-Farbkodierung)
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