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tML® - tde Modular Link
tML® ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus

den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die

Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt,

vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in

Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-und-play-

Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die

rückseitigen MPO/MTP®- und Telco-Steckverbinder, über die mindestens sechs

bzw. zwölf Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach

Modulbestückung sind derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich.

Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr

hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML® -

Verkabelungssystem als bewährtes tML® Standard System sowie in den hoch

innovativen Varianten tML® Xtended System, tML® 24 System sowie neu als

tML® 32 System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu

höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

Der Stecker des tML® HD Patchkabels wird nicht wie gewohnt mit den Fingern

entfernt, sondern besitzt einen integrierten Entriegelungsriemen, der den

Stecker mit einem Zug aus dem Adapter löst. Dadurch spart man den Platz,

der bisher für das Handling der Stecker einkalkuliert werden musste und man

kann die Adapter direkt übereinander integrieren. So können auf einer
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Höheneinheit bis zu 192 Fasern modular verwendet werden.

Technische Daten

LWL Steckverbinder

Stecker Typ LC HD Duplex Unibody

Gehäuse Kunststoff, Türkis mit einem integrierten Push-Pull Riemen, 60mm

Optional Push-Pull Farbcodierung

Ferrule Keramik, Axial Gefedert

Ferrul-Bohrung 127 µm

Steckzyklen 1.000

Betriebstemperatur -40°C bis +75°C

Zugentlastung bis 100 N

Hersteller tde 

Simplex-/Duplexklammer Uniboot Duplex Gehäuse

Optische Perfomance

Faser Typ Wellenlänge IL typisch IL maximal RL minimal

50/125µ OM3 LC HD 850 nm < 0.20 dB 0.35 dB 30 dB

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr. Beschreibung

TML-TLCA/TLCA09DRMxx tML® HD - LWL Patchkabel LC APC HD/ LC APC HD Duplex Mini 9/125µ, FRNC, OS2, gedreht, Länge: xx
in m

TML-TLC/TLC09DRMxx tML® HD - LWL Patchkabel LC HD/ LC HD Duplex Mini 9/125µ, FRNC, OS2, gedreht, Länge: xx in m

TML-TLC/TLC50D3RMxx tML® HD - LWL Patchkabel LC HD/ LC HD Duplex Mini 50/125µ, FRNC, OM3, gedreht, Länge: xx in m

TML-TLC/TLC50D4RMxx tML® HD - LWL Patchkabel LC HD/ LC HD Duplex Mini 50/125µ, FRNC, OM4, gedreht, Länge: xx in m
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